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KSS壓 著 端 子 及 工 具
TERMINAL & TOOL

1501 Y 型端子
Y TERMINAL

1502 R 型絕緣端子
INSULATED RING 
TERMINAL

1502 Y 型絕緣端子
INSULATED Y 
TERMINAL

1502 R 型易進式絕緣端子
INSULATED RING 
TERMINAL EASY ENTRY

1502 折角 Y 型絕緣端子
FLANGED SPADE  
INSULATED TERMINAL

1502 鉤型絕緣端子
INSULATED HOOK 
TERMINAL

型　號
ITEM NO.

螺絲孔
(mm) 單 價

Y1.25-3 3.7 0.5
Y1.25-3S 3.7 0.5
Y1.25-4 4.3 0.5
Y1.25-4S 4.3 0.5
Y1.25-5 5.3 0.5
Y1.25-6 6.4 1.0
Y2-3 3.7 0.5
Y2-3S 3.7 0.5
Y2-4 4.3 0.5
Y2-4S 4.3 0.5
Y2-5 5.3 0.5
Y2-6 6.4 1.0
Y3.5-3 3.7 0.85
Y3.5-3S 3.7 0.85
Y3.5-4 4.3 0.85
Y3.5-5 5.3 0.85
Y5.5-3 3.7 1.0
Y5.5-3S 3.7 1.0
Y5.5-4 4.3 1.0
Y5.5-4S 4.3 1.0
Y5.5-5 5.3 1.0
Y5.5-6 6.4 1.3
Y8-4 4.3 1.8
Y8-5 5.3 1.8
Y8-6 6.4 1.8
Y14-6 6.4 3.0
Y22-8 8.4 5.5

易進式
圓型

絕緣
電線稱呼 螺絲孔

ERF 1.25-3

易進式
開口
(Y型)

絕緣
電線稱呼 螺絲孔

EYF 1.25-3

易進式:接線端絕緣套像
漏斗一樣卡在銅
管內緣，較容易
套線。

Y 型易進端子 R 型易進端子

型　號
ITEM NO.

螺絲孔
(mm) 單 價

RF1.25-3 3.7 1.0
RF1.25-3S 3.2 1.0
RF1.25-4 4.3 1.0
RF1.25-4M 4.3 1.0
RF1.25-5 5.3 1.0
RF1.25-6 6.4 1.3
RF1.25-8 8.4 1.5
RF1.25-10 10.5 1.5
RF2-3 3.7 1.0
RF2-3S 3.2 1.0
RF2-4 4.3 1.0
RF2-4M 4.3 1.0
RF2-5 5.3 1.0
RF2-6 6.4 1.3
RF2-8 8.4 1.5
RF2-10 10.5 1.5
RF3.5-4 4.3 1.2
RF3.5-5 5.3 1.2
RF3.5-6 6.4 1.5
RF3.5-10 10.5 2.0
RF5.5-3 3.7 1.4
RF5.5-4 4.3 1.4
RF5.5-5 5.3 1.4
RF5.5-6 6.4 2.0
RF5.5-6S 6.4 2.0
RF5.5-8 8.4 2.2
RF5.5-10 10.5 2.2
RF5.5-12 13.0 3.4
RF8-4 4.3 3.6
RF8-5 5.3 3.6
RF8-5S 5.3 3.6
RF8-6 6.4 3.6

絕緣端子基本顏色

紅 RED: 1.25 mm² = AWG 22-16
藍 BLUE: 2.0 mm² = AWG 16-14
黑 BLACK: 3.5 mm² = AWG 14-12
黃 YELLOW: 5.5 mm² = AWG 12-10
●特殊顏色，歡迎洽詢

螺絲孔及螺絲尺寸
STUD SIZE

mm - inch mm - inch
3.2 - #4 6.4  - 1/4"
3.7 - #6 8.4  - 5/16"
4.3 - #8 10.5  - 3/8"

5.3 - #10 13.0  - 1/2"

型　號
ITEM NO.

螺絲孔
(mm) 單 價

YF1.25-3 3.7 1.0
YF1.25-3S 3.7 1.0
YF1.25-4 4.3 1.0
YF1.25-4S 4.3 1.0
YF1.25-5 5.3 1.0
YF1.25-6 6.4 1.3
YF2-3 3.7 1.0
YF2-3S 3.7 1.0
YF2-4 4.3 1.0
YF2-4S 4.3 1.0
YF2-5 5.3 1.0
YF2-6 6.4 1.3
YF3.5-3 3.7 1.2
YF3.5-3S 3.7 1.2
YF3.5-4 4.3 1.2
YF3.5-5 5.3 1.2
YF5.5-3 3.7 1.4
YF5.5-3S 3.7 1.4
YF5.5-4 4.3 1.4
YF5.5-4S 4.3 1.4
YF5.5-5 5.3 1.4
YF5.5-6 6.4 2.0
YF8-4 4.3 3.6
YF8-5 5.3 3.6
YF8-6 6.4 3.6

型　號
ITEM NO.

螺絲孔
(mm) 單 價

LYF1-3 3.7 3.4
LYF1-4 4.3 3.4
LYF1-5 5.3 3.4
LYF2-3 3.7 3.8
LYF2-4 4.3 3.8
LYF2-5 5.3 3.8
LYF5-3 3.7 6.0
LYF5-4 4.3 6.0
LYF5-5 5.3 6.0

型　號
ITEM NO.

螺絲孔
(mm) 單 價

ERF1.25-3 3.7 1.0
ERF1.25-3S 3.2 1.0
ERF1.25-4 4.3 1.0
ERF1.25-4M 4.3 1.0
ERF1.25-5 5.3 1.0
ERF1.25-6 6.4 1.3
ERF1.25-8 8.4 1.5
ERF1.25-10 10.5 1.5
ERF2-3 3.7 1.0
ERF2-3S 3.2 1.0
ERF2-4 4.3 1.0
ERF2-4M 4.3 1.0
ERF2-5 5.3 1.0
ERF2-6 6.4 1.3
ERF2-8 8.4 1.5
ERF2-10 10.5 1.5
ERF5.5-4 4.3 1.4
ERF5.5-5 5.3 1.4
ERF5.5-6S 6.4 2.0
ERF5.5-8 8.4 2.2
ERF5.5-10 10.5 2.2

型　號
ITEM NO.

螺絲孔
(mm) 單 價

HF1-4 4.3 3.4
HF1-5 5.3 3.4
HF2-4 4.3 3.8
HF2-5 5.3 3.8
HF5-4 4.3 6.0
HF5-5 5.3 6.0


