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Koplanarität der Anschlüsse 

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anforderungsstufe 1
performance level 1

≤0,1mm/2coplanarity area of termination 

≤0,1mm/2

Zeichnung Spezifikation siehe ERNI Dokument 5.3.17
Drawing Specification according to ERNI Document 5.3.17

330

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit:  400 Stück
packaging unit:  400 pcs
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Abspulrichtung - reel off direction
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Oberfläche Steckbereich, Kontakte und Schirmbleche: 1,5-3 µm Ni, 0,65 µm PdNi, 0,10 µm Au
plating mating area, contacts and shieldings

Siemens Art.-Nr. A5E423267-E52

: 1,5-3 µm Ni, 0,65 µm PdNi, 0,10 µm Au

Material Kontaktstifte und Schirmbleche: / material contacts and shield: CuSn6
Material Gehäuse: / material housing:  LCP 30% GF, E 130 i Fa. Celanese
Material Ansaughaube: /material hood: LCP 30% GF, E 130 i Fa. Celanese
Oberfläche Lötanschlüsse: / plating solder connection: 1,5-3 µm Ni, 2-6 µm Sn mt

Produktzulassung / product approval  UL / CSA E84703
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