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晨翔RJ网络插座，8P8C，黑色胶芯，镀金端子，外壳镀镍，有LED灯（左黄右绿），带柱子

晨翔料号：DS1128-09-S8B8-X

备注：

 1.电性说明：

  1.1 接触阻抗：20毫欧最大

  1.2 耐压：500伏交流电一分钟

  1.3 绝缘阻抗：1000兆欧最小

  1.4 额定电流：1.5安

  1.5 额定电压: 125伏

 2.环境特性：

  2.1 工作温度：-40~+85°C

 3.材料：

  3.1 端子：铜合金 接触区镀金

  3.2 胶芯：热塑性塑料，黑色

  3.3 外壳：铜合金 镀镍
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