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1.0mm FPC (D型)下接掀盖式

1.0K-DX-nPWB

性能：

   额定电流：0.4A

   额定电压：50V

   耐电压：200V

   接触电阻： 20mΩ

   绝缘电阻：500MΩ

   工作温度：-20℃～+85℃

   塑件（材质）：LCP，UL94V-0

   锁扣（材质）：锁扣材质为LCP

 插簧（材质）：磷青铜，镀锡/镀金

   焊片（材质）：黄铜，镀锡/镀金

注：

   "  "处尺寸为
    4Pin~29Pin：1.50mm；
   30Pin~39Pin：1.60mm；
   40Pin~60Pin：1.70mm；
注：

   "■"处尺寸为
    4Pin~29Pin：4.70mm；
   30Pin~39Pin：4.80mm；
   40Pin~60Pin：4.90mm；
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